
Vertiv™ EFC 
间接蒸发冷却解决方案

适用项目
	y 大中型数据中心

	y Hyper-scale数据中心

客户需求

	y 降低TCO

	y 低pPUE(满载和部分满载效率)

	y 减少电力基础设施

	y 降低安装调试成本

	y 快速部署时间短

	y 不使用机房内部空间，随着服务器负荷增长，冷却能力不断增大

建筑类型及位置

	y 单层数据中心/仓库建筑

	y 外部可用空间靠近数据中心 (屋顶或外围)

	y 寒冷或干热气候与所需的输送温度有关

蒸发冷却空调:

y　间接蒸发自然冷却

y　冷量范围：100~400 kW

y　机房四周侧面或屋顶安装

y　降低安装成本，位于数据中心建筑外

机架布置：

y　冷/热通道封闭

y　服务器级别空气温湿度控制

系统优化：

y　控制进入服务器前的风量和温度

y　始终提供合适的风量，合适的温度

无制
冷剂

水蒸发会吸收周围热量，从而降低室内空气温度；

室外空气蒸发冷却后，会从干球温度降低到湿球温度，增加冷却“潜力”。

免责申明

尽管本公司已采取一切预防措施以确保信息的准确性和完整性，但本文件信息可能包含财务、运营、产品系列、新技术等关于未来的预测信息，该等预测具有不确定性，可能与实际结果有差别，本公司不对信息的任何错误或遗漏负责。本文件信息仅供参考，

不构成任何要约或承诺。本文件信息如有变更，恕不另行通知。
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冬季

空-空换热器

不需喷淋

干工况

夏季

空-空换热器

通过向外部空气侧喷淋

湿工况

备份选配

外部空气温度过高，仅依靠蒸发冷

却，制冷量达不到100％，需集成的

DX/CW模块弥补冷量不足的部分。

DX/CW 混合工况

机组型号 EFC250

电源规格 V/Ph/Hz 380V±10%/3Ph/50Hz

制冷量 kW 250

机组尺寸

楼顶安装

长*宽*高 mm 4200*3000*4250

净重 kg 5500

运行重量 kg 6500

侧面安装

长*宽*高 mm 5600*3000*5250

净重 kg 8000

运行重量 kg 9000

1. 根据项目的实际需求定制

2. DX补充冷量根据项目所在地气候条件确定
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