Disclosure and photocopying of this document, exploitation
tents are not permitted, unless
. All rights are reserved.

and communication of it
permission is expressl

ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht

ugestanden. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe sowie Vervielfltigung dieser Unterlage, Verwertung

1 3 5 | 6 | 7 | 8
FRONT VIEW OUTPUT POWER
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INPUT CORD | INPUT PLUG |WIRE COUNT| FREQUENCY | VOLTAGE | RATED AMPS | MAX CONT.
B 482.6mm - (Hz) (V) (A) AVPS (A
[] 9.00in] 10FT NEMA5-15P 1/N/PE 50/60 Hz 100-120 15 12
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AGENCY COMPLIANCE:
UL & c-UL Listed 60950
RoHS Compliant
ENVIRONMENTAL RATING:
U PPER VI EW Continuous Operating Temperature Range: 10-45C / 50-113F
NOTES
UNIT DIMENSIONS: 1.72in x 17in x 3.75in / 44mm x 432mm x 95mm
© t SHIPPED WEIGHT: 6lbs (2.72kg)
95.3mm SHIPPING DIMENSIONS: 23in x 14in x 3in / 566mm x 337mm x 58mm
[3:7 5in] Flush Mount Brackets
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Dimensions in mm Date Name Bezeichnung / Description
INPUT POWER CORD e S Basic, Horizontal, 15A, 120V, (10)5-15R
434.8mm Approved - -
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